Technicky list /b Hoffmann Group

Nastrény adaptér zvétseni, Typ: 1

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 657948 1
GTIN 4018754161034
Trida artiklu 63A
Popis

Provedeni:

Zapustkové kovany; vSechny nastroje s konektory = pravouhla stopka s pruznym pfidrznym
kolikem. Tim je zaru¢eno pevné a bezpecné usazeni nastrénych nastroji v momentovém Kklici.
Material:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupuijici se, chromovana vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Momentovy kli¢ s 4-hrannym upinanim.

Upozornéni:

Dbejte na roztec¢ nastrénych nastrojl a porovnejte ji s rozteli sefizovaciho nastroje (viz zkusebni
protokol / ndvod k pouziti pouzitého momentového klice). V pfipadé odchylky provedte opravu
roztecel!

Vymeénitelny nastroj: Nastrény nastroj

Sitka b: 31 mm

Vyska v: 26 mm

Pro nastréné nastroje: 14x18 mm

Roztec S: 30,5 mm

Nastréna stopka: 9x12 mm

Technicky popis

Nastréna stopka 9%12 mm
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Sitka b

31T mm
Vyska v 26 mm
Pro nastrcné nastroje 14X18 mm
Roztec¢ S 30,5 mm
Vymeénitelny nastroj Nastrcny nastroj
Druh produktu ZvétSovaci dil
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