
Technický list

TextFlow 12

Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 160mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 725505 160

GTIN 4003773041245

Třída artiklu 73F

Popis

Provedení:
Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému střihu. Hlava leštěná, ramena s plastovým
pláštěm a otevírací pružinou.
Hlava 15° vyhnutá.
Použití:
K lícovanému odstřižení plastových vtoků (není určeno pro kovy).
Materiál:
Vanadiová elektroocel, kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Řezná fazetka Bez fazetky

Atribut názvu produktu KW

Druh produktu Řezací kleště
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