Technicky list /b Hoffmann Group

WHALDER
Upinaci celist s jednoduchym klinem s ryhovanim, Zavit M: M12

Udaje o objednavce

Artikové cislo 370021 M12
GTIN 4030618237662
Trida artiklu 37K
Popis

Pouziti:

Otacenim upinaciho Sroubu se obé upinaci €elisti pohybuji smérem ven a tla¢i obrobky proti
pevnému dorazu.

Material:

Zakladni téleso z nastrojové oceli, kalené, lesklé. Upinaci Celisti z nastrojové oceli, kalené, Cernéné
a brousené.

Upozornéni:

Montaz do zavitu nebo s matici pro T-drazky. Moznost horizontalniho nebo vertikalniho
vicenasobného upnuti.

Délka: 42 - 49 mm

Vyska H: 26 mm

B;:41 mm

Maximalni utahovaci moment: 85 Nm

Upinaci sila: 30 kN

Technicky popis
Délka 42 -49 mm
B, 41 mm
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Maximalni utahovaci moment 85 Nm
ZavitM M12
Upinaci sila 30kN
Vyska H 26 mm
Druh produktu

Klinovy upina¢
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