
Technický list

TextFlow 12

Dílenské pravítko se stupnicí na obou stranách, Délka: 300mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 461170 300

GTIN 4045197948953

Třída artiklu 41H

Popis

Provedení:
Z eloxované hliníkové slitiny, odolné proti korozi. Speciální eloxovaný podtisk zaručuje stupnici
odolnou proti rozmazání a proti poškrábání, i po letech používání. Horní hrana se stupnicí v mm.
Dolní hrana se stupnicí v palcích.

Technický popis

Šířka průřezu 50 mm

Délka 300 mm

Kalibrování F10

Tloušťka průřezu 5 mm

Norma EG II

Odečet mm / palce

S fazetkou ano

Materiál eloxovaná slitina hliníku

Druh produktu Pravítko

Služby

KalibrováníOcelové měřítko Maximální délka 500/2 mm 026200 500/2
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