
Technický list

TextFlow 12

Sada 6hranných šroubováků, přímé, se silovou rukojetí, Počet šroubováků: 7

Údaje o objednávce

Artikové číslo 627503 7

GTIN 4045197951373

Třída artiklu 62C

Popis

Provedení:
Vícekomponentová silová rukojeť. Jádro z nárazuvzdorného plastu s rukojetí komfortní a
optimalizovanou pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, kompletně
kalená (houževnatá), povrch chromovaný.
Rozsah dodávky:
Po 1 6hranném šroubováku č. 627500: vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Technický popis

Počet šroubováků 7

Unášecí profil 6hranný šroubovák

Druh produktu Šroubováky

Příslušenství

6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 5
mm

627500 5

627500 3
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6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 3
mm

6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 4
mm

627500 4

6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 6
mm

627500 6

6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 2,5
mm

627500 2,5

6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 8
mm

627500 8

6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí Šestihran 2
mm

627500 2
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