Technicky list /b Hoffmann Group

HoLeEX
Spiralovy vrtak HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, @ DC h8: 2,8 mm

s -

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 113005 2,8
GTIN 4045197951977
Trida artiklu 12B
Popis

Provedeni:

Stabilni vrtak pro standardni pouziti. ZlepSené vlastnosti pfi navrtavani diky kfizovému hrotu.
Tloustka a rozsifovani jadra normalni. Povrch: spirdlova drazka bronzové barvy.
Doporuceni:

Maximalni hloubka vrtani:

L,=Lc-1,5%De.

Vnitini chlazeni: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovity &: h8

Vrcholovy uhel: 130 stupen

Pocet bfita Z: 2

Doporucena maximalni hloubka vrtani L,: 11,8 mm

Délka drazky pro tfisky L.: 16 mm

Celkova délka L: 46 mm

Stopka @ D,: 2,8 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm?: 0,05 mm/ot,

Technicky popis

Stopka @ D, 2,8 mm
Celkova délka L 46 mm
Pocet bfith Z 2
Norma DIN 1897
Doporucena maximalni hloubka vrtani L, 11,8 mm
Jmenovity @ D 2,8 mm
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Posuv f v oceli < 750 N/mm’

Délka drazky pro tisky L.
Tolerance jmenovity &
Vrcholovy uhel

Série

Povlak

Rezny material

Typ

Stopka

Vnitini chlazeni

Barevny krouzek

Druh produktu

0,05 mm/ot,
16 mm
h8
130 stupen
HOLEX CleverDrill
bez povlaku
HSS
N
Valcova stopka
ne
bez

Spiralovy vrtak
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