Technicky list Ao Hoffmann Group

Komfortni ochranné bryle MAXIM™ Ballistic, Odstin skla bryli: CLEAR

Udaje o objednavce

Cislo objednavky 096215 CLEAR
GTIN 10078371118652
Trida artiklu 04M
Popis

Provedeni:

Lehké ochranné bryle s novym robustnim povlakem RAS pro pétkrat vyssi odolnost proti
poskrabani. Asféricky tvarované sklo poskytuje perfektni, nezkresleny pohled 180°. Kratky
plochy tfmen téchto bryli umoznuje velmi dobrou kombinaci s dalsimi OOP a diky moznostem
nastaveni je Ize optimalné pFizpisobit libovolnému tvaru hlavy.

Norma:

EN 166; EN 170

Caracteristica del marco: Inclinacion de estribo ajustable

Caracteristica del marco: Longitud de estribo ajustable

Frame properties: Arm length adjustable

Frame properties: Arm inclination adjustable

Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus saadettava

Kehyksen tyyppi: Kaaren sade saadettava

Povlak skel: odolné vici chemikaliim

Ochrana proti UV: Standardni

Material kotouce: Polykarbonat

Oznaceni zorniku: 2C-1,23M 1 FT

Technicky popis

Povlak skel odolné vic¢i chemikaliim
Material kotouce Polykarbonat
Oznaceni zorniku 2C-1,23M 1 FT
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Ochrana proti UV Standardni

Parametr ramecku Sklon tfmenu nastavitelny

Parametr ramecku Délka trmenu nastavitelna

Druh produktu Ochranné bryle
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