Technicky list /b Hoffmann Group

HOLEX

Univerzalni upinaci klesté, celisti s dvojitym prizmatem, Celkova délka:
250mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 708105 250
GTIN 4045197960016
Ttida artiklu 72B
Popis

Provedeni:

Ozubené Celisti a silny korpus klesti z pruzinové oceli. Rozpéti a svérny tlak Ize nastavit pomoci
Sroubu s ryhovanou hlavou. Klesté kompletné niklované.

Hlava s dvojitym prizmatem.

Pouziti:

K upinani profilovaného a plochého materialu. Upinaci tlak az 10 000 N.

Material:

Celisti z chromvanadiové oceli, zapustkové kované.

Nahradni dil:

Nahradni pruzina ¢. 708301 vel. 7, 10 a 12. Nahradni pruzina ¢. 708301 vel. 10.

Technicky popis

Délka celisti 35 mm
Celkova délka 250 mm
Rozsah upnuti 40 mm
Druh produktu Upinaci kleste
Prislusenstvi
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Pruzina Typ 10 708301 10
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