
Technický list

TextFlow 12

Snímač vlhkosti a teploty s připojením přes kabel, Typ: FT

Údaje o objednávce

Artikové číslo 474146 FT

GTIN 4029547019043

Třída artiklu 47B

Popis

Funkce:
IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu
uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Mezní chyba teploty ±0,5 °C

Rozsah měření relativní vlhkosti 0 - 100 %

Mezní chyba relativní vlhkosti ±2 %

Rozsah měření teploty -20 - 70 °C

Ochranná třída IP IP 54

Kalibrování I6

Rozhraní Rozhraní Bluetooth

Druh produktu Vlhkoměr a teplotní čidlo
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Technický list

TextFlow 12Služby

KalibrováníTeploměr a vlhkoměr Typ A 027660 A

Kalibrace DAkkSTeploměr a vlhkoměr Typ A 027670 A
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