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Digitální absolutní úchylkoměry s funkcí PEAK, Rozsah měření: 12,5mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 434540 12,5

GTIN 4946368863061

Třída artiklu 44A

Popis

Provedení:
Multifunkční úchylkoměr s absolutním kapacitním měřítkem. Naměřená hodnota zůstává
uchována i po vypnutí. S vylepšenou funkcí PEAK. Díky 50 měřením za sekundu jsou špičkové
hodnoty měřeny spolehlivěji a přesněji.
Funkce:
ABS / INC, PRESET, nulová poloha, hodnocení tolerance. Funkce přidržení naměřené hodnoty,
funkce MAX / MIN. IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v
porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by
měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.
Použití:
Přesné zjištění nejvyššího resp. nejnižšího bodu klenuté plochy.
Rozsah dodávky:
Včetně 2 baterií 081560 vel. CR2032.
Zvláštní příslušenství:
Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Tloušťka pouzdra 39 mm
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Počet obsažených baterií 1

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032

Kalibrování C1

Volitelný odečet 0,005 / 0,0001 / 0,00005 palec

⌀ pouzdra 61 mm

Rozsah měření 0 - 12,5 mm

Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm

Upínací stopka ⌀ h6 8 mm

Měřicí síla ≤ 1,5 N

Ochranná třída IP IP 42

Zdroj energie Provoz s bateriemi

Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm

Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0001 palec

Norma Výrobní norma

Přepínatelné rozlišení mm / palce

Rozhraní Rozhraní USB

Rozhraní Rozhraní Digimatic

Zajištění hodnot měření
jednorázové nastavení

nulového bodu

Měřicí technika digitální

Druh produktu Úchylkoměr

Služby

KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 /
0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023000 12,5

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální
0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm

023010 12,5

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 2 434910 2
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Ocelový dotyk Typ 2 434900 2

Rubínový dotyk Typ 2 434915 2

Připojovací kabel Typ D1 497080 D1

Připojovací kabel Typ USB2 497080 USB2

Připojovací kabel Typ D2 497080 D2

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 081560 CR2032
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