
Technický list

TextFlow 12

Klešťový klíč izolované dle VDE, Celková délka: 250mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 813851 250

GTIN 4003773082408

Třída artiklu 83D

Popis

Provedení:
· Rukojeť plně izolovaná do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
· Se stupnicí pro přesné nastavení mimo obrobek.
· Paralelně vedená hladká chapadla; chromované provedení.
· Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí.
· Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
· Klešťový klíč chromovaný.
· Rukojeti izolované potahem s více složek.
Použití:
Pro práce pod napětím do 1000 V.
Upozornění:
Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.

Technický popis

Délka čelistí 30 mm

Rozsah upnutí 0 - 52 mm

Celková délka 250 mm

Druh produktu Klešťové klíče

Příslušenství
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Šetrné čelisti pro klešťové klíče6dílná sada Velikost 250 813725 250
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