Technicky list A Hoffmann Groupr

Oblicejovy stit, Oznaceni vyrobce: M106

<

Udaje o objednavce

Cislo objednavky 097190 M106
GTIN 4046719712953
Trida artiklu 04G
Popis

Provedeni:

Komfortni oblicejovy $tit s polykarbonatovym hledim pro certifikovanou ochranu zraku pfed
mechanickym a chemickym nebezpecim. Pomoci ra¢nového systému je mozné individualné
pfizplsobit dobfe vyvazenou nahlavni ¢ast.

Pouziti:

Oblasti pouziti tam, kde je zapotiebi pouzivat respirator, avsak neni zapotiebi ochrana hlavy dle
normy EN 397.

Norma:

EN 12941 stupen ochrany TH2 resp. TH3; EN 166

Vhodné pro:

- €. 097280 respirator s ventilatorem Jupiter™.

- €. 097281 respirator s ventilatorem Versaflo™ TR-600.

- €. 097180 respirator s ventilatorem Versaflo™ TR-300+.

Material kotouce: Polykarbonat

Povlak skel: odolné vici poskrabani

Hmotnost: 554 g

Oznaceni vyrobce: M106

Technicky popis
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Hmotnost 554 g
Oznaceni vyrobce M106

Material kotouce Polykarbonat
Povlak skel odolné vici poskrabani
Druh produktu Nahlavni ¢asti respiratoru

s ventilatorem
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