Technicky list

Akumulatorovy vrtaci Sroubovak s priklepem, Typ: M12FPD4
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Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 070110 M12FPD4
GTIN 4058546029760
Trida artiklu 03L
Popis

Provedeni:

- Vykonné akumulatorové vrtaci Sroubovaky s priklepem se 2 rychlostmi s vicestupfiovym
nastavenim utahovaciho momentu.

- REDLITHIUM-ION™ Red akumulatory Li-lon se sledovanim jednotlivych ¢lankt a
ukazatelem stavu nabiti.

- Robustni kovova sk¥in prevodovky pro dlouhou zZivotnost.

- Kovové rychloupinaci skli¢idlo FIXTEC s aretaci vietena.

- Rukojet's potahem Softgrip pro vysoky uzivatelsky komfort.

- LED osvétleni pracovniho prostoru.

. Bezkartééovy motor POWERSTATE“" (ne vel. M1SBPD4) pro maximélm’ stuper'\ ucinnosti.
- Elektronika REDLINK PLUS™ — ochrana proti pretizeni a fizeni vykonu.

Akumulatorovy kompaktni vrtaci Sroubovak s pfiklepem FUEL™ s konstrukéni dilkou pouhych

168 mm. 16stupriové elektronické nastaveni utahovaciho momentu plus vrtaci stupen plus vrtaci

stupen s priklepem.

Vyhoda:

Kompaktni, akumulator slouzi zarovern jako podstavec.

Rozsah dodavky:

Vetné 2 Li-lon akumuldtor(, nabijecky, pfepravniho kuffiku (HD-Box) a spony na opasek.

Upozornéni:
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Vhodné akumulatory a nabijecky najdete od ¢. 073814 a 073840. Vhodny Bluetooth tracking

modul najdete v e-shopu.
Obal: systémovy kuffik (HD=Heavy Duty)

Vhodny akumulator — dodavatel / typ akumulatoru / napéti: Milwaukee typ B 12V

Oznaceni vyrobce: M12FPD-402X
Pocet obsazenych akumulatoru: 2
Typ akumulatoru: Li-lon

Kapacita akumulatoru: 4 Ah
Napéti akumulatord: 12V
Konstrukce motoru: FUEL™

Technicky popis

Maximalni & vrtani do betonu
Konstrukce motoru

Napéti akumulatort

Obal

Vhodny akumulator — dodavatel / typ akumulatoru /
napéti

Maximalni otacky 1. stupné

Maximalni vibrace dle EN bez priklepové funkce
Rozsah upnuti rychloupinaciho skli¢idla
Maximalni utahovaci moment

Kapacita akumulatoru

Typické pouziti

Oznaceni vyrobce

Maximalni @ vrtani spiralovym vrtakem do oceli
Hmotnost

Maximalni vibrace dle EN s pfiklepovou funkci
Typ akumulatoru

Pocet obsazenych akumulatort

Maximalni @ vrtani spirdlovym vrtakem do dfeva

Maximalni otacky 2. stupné

13 mm
FUEL™
12V
systémovy kuftik (HD=Heavy Duty)

Milwaukee typ B 12V

0-450 min’
<2,5m/s’
1,5-13 mm
44 Nm
4 Ah
Strong
M12FPD-402X
13 mm
1,5 kg
30,8 m/s’
Li-lon
2

35 mm

1700 min”'
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Zdroj energie

Vhodné pro material
Vhodné pro material
Vhodné pro material
Vhodné pro material
Vhodné pro material

Druh produktu

Provoz s akumulatorem
Beton
drevo
Kamen
ocel
Zdivo

Vrtaci Sroubovak s priklepem

Prislusenstvi

Li-lon systém M12B4 Typ akumulatoru, napéti
akumulatoru MB12 V

Akumulatorova nabijecka Typ M1218C
Akumulatorova nabijecka Typ M1218FC

073815 MB12

073840 M1218C
073840 M1218FC
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