Technicky list /b Hoffmann Group

Udaje o objednavce

Artikové cislo 094653 UNI
GTIN 4030971010247
Trida artiklu 06C
Popis

Provedeni:

Ochranné rukavice proti horku z aramidové tkaniny. Odolné proti profiznuti a proti odéru.
Dobra manipulace. Vhodné pro praci s neodjehlenymi predméty a také pro svarecské prace,
kovovyrobu a vyrobu nadrzi.

S hlinikovanym povrchem a manzetou.

Upozornéni:

Minimalni mnozstvi k objednani odpovida baleni nebo jeho ndsobkim.

Technicky popis

Ochranna kategorie Kategorie lll

Druh rukavic Ochranné rukavice proti horku
Vlastnost rukavice Odolnost vici plameni stuperi 4
EN 388 1542

EN 407 423444

Kontaktni teplota do 250°C
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Salavé teplo do 1000 °C

Materidl nosice aramid

Barva Zlutd/stfibrna

Pouziti vicerazové

Délka 380 mm

Rozsah pouziti Heavy Duty

Ochrana pfre teplem do 250°C

Norma EN 407

Druh produktu Ochranné rukavice proti horku
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