Technicky list /% Hoffmann Group

KOMET"
WOHX 100504 prava, W01, Rezny material: P25M

Udaje o objednavce

Artikové cislo 268907 P25M
GTIN 4047109057470
Trida artiklu 24T
Popis

WOHX 100504 prava P25M Druh: P25M

Hloubka fezu a,: 0,5 - 1,5 mm

Posuv f: 0,1 - 0,3 mm/ot,

Rezna rychlost v, hlavni pouziti: 120 - 300 m/min
Rezna rychlost v, vedlej$i pouziti: 120 - 180 m/min

Technicky popis

Posuv f 0,1-0,3 mm/ot,
Hloubka fezu a, 0,5-1,5mm
Hlavni zpUsob pouziti P

Rezna rychlost v, hlavni pouziti 120 - 300 m/min
Podminky fezu lehce prerusovany
Druh P25M
Vedlejsi pouziti M

Rohovy radius 0,4 mm
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Rezna rychlost v, vedlej$i pouziti 120 - 180 m/min
ISO kéd vymeénitelna bfitova desticka WOHX 100504 R
Pocet vymén/fezani 3

Atribut ndzvu produktu W01

Uhel ¢ela 12 stupen
Druh produktu Vymeénitelna bfitova

desti¢ka pro soustruzeni
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