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Spicaté klesté pro elektroniku, 45° zahnuté, Celkova délka: 145mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 727192 145
GTIN 4003773039396
Trida artiklu 73F
Popis

Provedeni:

Zrcadlovy lesk a diky nému zadné vady po obvodu kvili odlupujicim se chromovanym dildm.
Prichozi precizni kloub. Dvojita pruzina s nizkym tfenim pro lehké a rovnomérné otevirani.
Hladce brousené uchopové plochy. Peclivé odjehlené hrany.

Rukojeti s viceslozkovym potahem.

Pouziti:

Pro montazni prace, napf. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Ocel pro kulickova loziska, kalena v oleji.

Upozornéni:

Dalsi provedeni k dostani na poptavku.

Technicky popis

Sitka hlavy 12 mm

Celkova délka 145 mm

Délka celisti 35mm

Tvar Celisti zuzujici se do $picky, 45° zahnuté
Norma DIN ISO 9655
Provedeni Celisti vevniti hladce brousena
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Rukojet Viceslozkovy potah
Material Ocel pro kuli¢kova loziska
Povrch leSténa

S oteviraci pruzinou ano

Druh produktu Ploché zaoblené klesté
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