Technicky list

/% Hoffmann Group

Par rukavic 03410, Velikost rukavice: 9

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 094423 9
GTIN 4059904105348
Ttida artiklu 09H
Popis

Provedeni:

Robustni rukavice, nitrilové povlakované bavinéné rukavice (jersey) pro stredné tézké a tézke
aplikace. Vyrazné delsi zivotnost nez tézké kozené rukavice a robustnéjsi a pruznéjsi nez rukavice
z PVC. U¢inna ochrana pfed tukem a olejem. Vhodné zejména pro odlitky z hrubé litiny, plastové
tvarové dily, ty¢ovou ocel, plech, vysokovykonové kabely, stavebniny, surové dievo.

03410. S napletem a 3/4 povlakem pro zachovani lepsi prodysnosti.

Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Upozornéni:

Minimalni mnozstvi k objednani odpovida baleni nebo jeho ndsobkim.

Technicky popis

Vyuziti v mokrém prostredi velmi dobré

Material povlaku nitrilovy

Hmat pramérné

PfizpUsobeni tvaru dobré
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Bez DMF

Velikost rukavice
Tepelna ochrana
Vyuziti v olejnatém prostiedi
Bez silikonu
Prodysnost

Druh rukavic
Ochranna kategorie
Obsah

EN 388

Material nosice
Povlak

varianta povlaku
Rozsah pouziti
Barva

Hmotnost

Pouziti

Druh produktu

ano
9
neni k dispozici
primérné
ano
pramérné
Viceucelové rukavice
Kategorie ll
12
4221X
bavina
Nitril
3/4 povlak
Heavy Duty
modra / pfirodni
40,89
vicerazové

Viceucelové rukavice
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