Technicky list /b Hoffmann Group

Vana na malé obaly pozinkovana, Zachytny objem / typ: 40

Udaje o objednavce

Artikové cislo 981200 40
GTIN 4052462023970
Trida artiklu 96U
Popis

Provedeni:

Z 3 mm pozinkového ocelového plechu.

Pouziti:

Pro bezpecné ukladani malych obalovych jednotek. Pro zapalné tekutiny kategorii GHS 1 - 3 i
tekutiny ohrozujici vodu kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Ubereinstimmungserklarung (UHP) gemaR Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR
(Stahlwannenrichtlinie).

Technicky popis

Vyska 60 mm

Zachytny objem 401

Hmotnost 25 kg

Hloubka 600 mm

Sitka 1390 mm

Tloustka materialu 3mm

Material pozinkovana

Skiadovani itk pro ot prosvedi
Skladovani Skladovani leptavych latek zakdzano
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Skladovani Skladovani hoflavych latek povoleno

Skladovani Skladovani tfida ohroZeni vody 1-3

Druh produktu Vana na malé obalové jednotky
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