Technicky list /b Hoffmann Group

Akumulatorovy trubkorez, Typ: C12PC/0

Udaje o objednavce

Artikové cislo 078218 C12PC/0
GTIN 4002395236374
Trida artiklu 03L
Popis

Provedeni:

Akumulatorovy kompaktni trubkorez s nerezovou fezaci hlavou. Automatické nastaveni
na @ trubky. Rychlé fezy, napf. médéna trubka @ 15 mm za méné nez 3 sekundy. Celkova
Sitka 40 mm, minimalni vzdalenost od stény 40 mm. Dodava se bez akumulatoru a nabijecky.
Trubkofez pro médéné trubky & 12 - 28 mm.

Upozornéni:

Akumulatory najdete od ¢. 073814.

Technicky popis

Napéti akumulatort 12V
Maximalni vibrace dle EN <2,5m/s’
Hmotnost 1,5 kg
Oznaceni vyrobce C12PC-0
Rozsah otacek 0-500 min’
Zvlastni znaky 5
Maximalni @ trubky méd’ 12-28 mm
Typ akumulatoru Li-lon
Pocet obsazenych akumulatort 0

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:10 1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

Zdroj energie Provoz s akumulatorem

Vhodny akumulator — dodavatel / typ akumulatoru / Milwaukee typ B 12V

napéti

Druh produktu Trubkorez
Prislusenstvi

Akumulatorova nabijecka Typ M1218FC 073840 M1218FC
Li-lon systém M4B2/M12B2 Typ akumuldtoru MB12 073814 MB12
Akumulatorova nabijecka Typ M1218C 073840 M1218C
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