Datablad /% Hoffmann Group

Basisbakkesat, 3 dele, skra fortanding, Til patrontype: 315

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 313205315
GTIN 2050001928979
Artikelklasse 33T
Beskrivelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den @nskede diameter i Iebet af fa sekunder,

er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedszettes
omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne bestar f.eks. af flere saet grundbakker
med ikke-trindelte blede bakker, som kan uddrejes til den gnskede diameter. Denne
rationaliseringseffekt er ikke kun ngdvendig pa NC-maskiner, men ogsa vigtig ved enhver
drejemaskine.

Som holder til hdrde eller blade bakker. Fastgerelsesskruer til blede bakker er med i leveringen.
Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr.313115;313117; 313135; 313137, R6hm-
centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med
justerbare bakker.

Teknisk beskrivelse

Bredde B 32 mm
Notbredde A 26 mm
Til patrontype 315 mm
Leengde L 125 mm
Forbindelsesstykkebredde D 12 mm
Boringsafstand b 54 mm
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passer til farvekode

passer til farvekode

Produkttype

R6hm centrerpatron
med justerbare bakker

Schunk centrerpatron
med justerbare bakker

Bakker til centrerpatron
med justerbare bakker
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