
Datablad

TextFlow 12

Hylde 610 mm dyb, passer til nyttebredde: 920mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 918592 920

GTIN 4062406098049

Artikelklasse 91P

Beskrivelse

Udførelse:
Af robust pladestål. Kan indstilles i intervaller på 100 mm i materialevognen, kan vinkles op til
20°.
Passer til:
Materialevogn nr. 918590.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Teknisk beskrivelse

Højde 100 mm

Passer til Workstation, rammebredde 1000 mm

Nyttedybde 610 mm

Nyttebredde 920 mm

Vægt 9 kg

Brugsområde Materialevogne

Materialetykkelse 1 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på
metal)

20 kg

Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003
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Produkttype Hylde
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