Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Vaeskeskab tom, Hgjde mm / antal oliedunke: 1500

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 980032 1500
GTIN 4062406107055
Artikelklasse 9GK
Beskrivelse

Udfarelse:

Stabil pladestélskonstruktion med forsteerkede flgjlager, der kan ldses med et skydegreb
med stiftcylinderlas. Skabet er forsynet med en separat udtraekssikring. Takket veere den
separate udtraekssikring kan der kun abnes 1 udtraekshylde ad gangen. Dermed er skabet i
vid udstraekning sikret mod at vaelte. Mulighed for holdere til skuffer og udtraekshylder i 25
millimeters afstand.

Lakering:

Korpus lysegrat RAL 7035, dare antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemaerk:

Skabet kan ogsa bruges uden oliedunke. Udstyr efter behov: Passende udtraekshylder, se nr.
980052.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hgjde: 1500 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehgjde: 1350 mm

Vaegt: 77 kg

Teknisk beskrivelse
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Hgjde

Veegt

Nyttehgjde

Dybde

Skabsfronter

Bredde

Materialetykkelse
Skuffeudtraek
Hgjdeindstilling i intervaller

Cylinderlas
Farveudvalg

Produkttype

1500 mm
77 kg
1350 mm
700 mm
Massiv metallage
750 mm
1,2 mm
Udtraeksspaerre
25 mm
Modulzer ldseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Olieskab
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