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TextFlow 12

Sprøjtepistol, Type: SP11

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 080144 SP11

GTIN 4047322419796

Artikelklasse 08A

Beskrivelse

Udførelse:
Sprøjtepistol med lige sprøjterør og kunststofkop, mat gennemsigtig, ca. 0,7 l indhold.
maksimal driftstemperatur: 50 °C
Gennemstrømningsværdi ved 5 bar: 25 l/min

Teknisk beskrivelse

Type SP11

maks. driftstryk 24 bar

Gennemstrømningsværdi, luft 25 l/min

Gennemstrømningsværdi ved 5 bar 25 l/min

maksimal driftstemperatur 50 °C

Produkttype pistol
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