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TextFlow 12

Håndrørbukkersæt, hydraulisk

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 821250

GTIN 4017981245616

Artikelklasse 63M

Beskrivelse

Udførelse:
Til bløde kobberrør iht. EN 1057 op til 22 mm (også varmeisoleret) samt præcisionsstålrør iht. EN
10305-3 (DIN 2394) op til 18×1,5 mm. Med hydraulisk drev til lavt kraftbehov. Bukkevinkel op til
90°.
Leveringsomfang:
Hydraulisk bukkeværktøj, 7 bukkesegmenter, 3 modhold, kunststofboks.
Vægt: 6,2 kg
Til udvendig rør-⌀: 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt 6,2 kg

Antal bukkesegmenter 7

Til udvendig rør-⌀ 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm

maks. bukkevinkel 90 grader

Emballage Kunststofboks

Produkttype Bukkeapparat
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