Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Kabinet 16G med lage med hgjreanslag, Hejde/antal skuffer: 800
=S

r
I

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 927310 800
GTIN 4062406108373
Artikelklasse 9GG
Beskrivelse

Udfarelse:

Skuffekabinet i stabil stalkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtraek og differentialeudtraek
samt 75 kg baereevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives pa. Kan lases
centralt med cylinderlas.

Lage, der stopper i hgjre side.

Bestykning:

Ladgehgjde mm: 700

Antal hylder, hgjdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegra RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegra RAL 7035.

Bemaerk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebaenke.

Teknisk beskrivelse
Nyttehgjde 700 mm
Bredde 400 mm
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Hgjde

Antal dgre

Veegt

Antal skuffer

Lage, nyttehgjde

Dybde

Dgrhgjde

Nyttebredde

Dgranslag

Materialetykkelse
Skuffe/udtraekshylde, baereevne
Skuffeudtraek (delvist/helt udtraek)
Dgrabningsvinkel

Cylinderlas
Farveudvalg

Produkttype

800 mm
1
26,8 kg
0
700 mm
650 mm
700 mm
350 mm
hejre
1T mm
75 kg
100 %
180 grader
Modulzer laseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Filebaenkkabinet

Tilbehor

Skydegreb til GridLine Type KO12
Fast, forzinket hylde Type 1
Ophaengskrog til hylde filebaenke Type 12

914226 KO12
9275151
927094 12
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