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Garant crio

Skydedgarssaet, Skuffebredde 2x26G, Hgjde, inklusive ramme: 1000mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 935630 1000
GTIN 4062406111502
Artikelklasse 9GK
Beskrivelse

Udfarelse:

Lagerne er forstaerket pa indersiden og lgber i kuglelejer i foringsskinner. Kan lases via

skydegreb med stiftcylinderlas. Udbygningssaettet bestar af 2 sideanslag, 2 faringsskinner og 2
derblade. Reolsektionerne bag skydeldgerne kan forsynes med hylder, skuffer og udtraekshylder
(undtagelse: bag skydeldager nr. 935640 er det kun muligt at montere hylder, hverken skuffer eller
udtraekshylder).

Lakering:

Ramme lysegrad RAL 7035, lager antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Teknisk beskrivelse

Nyttehgjde 900 mm
Hgjde, inklusive ramme 1000 mm
Rammedybde 80 mm
Brugsomrade Skuffereol
Materialetykkelse 1,2 mm
Cylinderlas Modulzar laseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

Farveudvalg 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
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Produktnavnsegenskab Skuffebredde 2x26G

Produkttype Skydelage
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