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Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V, Passer til type: 1500

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 928412 1500

GTIN 4062406115913

Artikelklasse 91P

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt
Udførelse:
Bestykket med 2 moduler nr. 928470 str. DE250V/1.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Bemærk:
· Egnet til påskruning på bordpladen.
· Uegnet til montering mellem bæresøjler.
· Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid

foretages af en elektriker!
Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde: 1500 mm
Dybde: 100 mm
Monteringshøjde: 139 mm
Inddelingsenhed: 13E

Teknisk beskrivelse

Inddelingsenhed 13E

Passer til type 1500

Monteringshøjde 139 mm

Bredde 1500 mm

Dybde 100 mm

Nominel spænding 250 V
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Antal stikkontakter type F 2

Stiktype indgang GST-stiksystem

Tænd/sluk-kontakt nej

Stikkontakt type F

Strømtype AC

Materialetykkelse 1,5 mm

Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkttype Energimodul

Tilbehør

Modul til energi og medier  Modultype DE250V/1 928470 DE250V/1

Modul til energi og medier  Modultype 0/2 928470 0/2

Modul til energi og medier  Modultype 0/1 928470 0/1

Modul til energi og medier  Modultype AIR/S 928470 AIR/S

Modul til energi og medier  Modultype 0/3 928470 0/3

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 09.03.2022 21:13 2/2


