Datablad /% Hoffmann Group

Praecist indvendigt finmaleapparat, Maleomrade: 18-35mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 435190 18-35
GTIN 4045197726377
Artikelklasse 41C
Beskrivelse

Udfarelse:

Praecist topunkts-sammenligningsmaleapparat med affjedret centreringstallerken.

Let, stabil udferelse med CFK-elementer, derved lavere varmeekspansion og hgjere
korrosionsbeskyttelse. Hindbeskyttelse pa apparatholderen nedsaetter desuden
temperaturpavirkninger. Praecis, glat overfersel af maleboltens vandring via kurvesegment. Kan
indstilles til forskellige & via faste malebolte med haerdet stalkugle.

Udfgrelse reklametekst:

- Let, stabil udfgrelse med CFK-elementer.

- Lavere varmeekspansion.

- Hajere korrosionsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til praecis maling af boringer med hensyn til &, rundhed og cylindricitet samt maling af
indvendige profiler.

Leveringsomfang:

Indvendigt finmaleapparat komplet i traekasse (uden maleur).

Specialtilbehor:

My-maleur nr. 434674, induktivt my-maleur nr. 434670, mdleur med venstregdende skala
434807, str. 10, digitalt maleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemaerk:

Ved anvendelse af my-maleure skal der desuden anvendes en forlaenger nr. 434920 str.10 eller
malefgler nr. 434900 str.16.
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Teknisk beskrivelse

Antal malebolte 9

Antal maleskiver 2
Maledybde 146 mm
Gentagelsespreaecision uden maleur 1T um
Maleomrade 18-35mm
Centrerskive, bredde 14,5 mm
Norm Fabriksstandard
Emballage Stabil boks
Kalibrering Cc4
Produkttype 2-punkts indvendigt finmaleapparat
Services

DAKkkS-kalibreringindvendigt finmaleapparat
(konstruktion B + C) Maks. maleomrade 60 mm

Kalibreringlndvendigt finmaleapparat (konstruktion B + C)
Maks. maleomrdde 60 mm

023220 60

02321060

Tilbehor

Maleurstgdsikkert Maleomrade / kabinet-@ 10/58 mm
Finmaleurstgdsikkert Maleomrade / kabinet-@ 1/58 mm
Stal-feler Type 16

Forlaenger til malefgler Leengde L 10 mm

432110 10/58
433090 1/58
434900 16
434920 10
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