Datablad /% Hoffmann Group

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfraeser med indvendig keling HPC,
DLC, @ e8 DC: 18mm

Fets——

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 20525518
GTIN 4062406122416
Artikelklasse 11X
Beskrivelse

Udfgarelse:

Til skrubning.

Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Forbedret spanevakuering takket vaere central indvendig keling. Takket vaere patenteret
geometri ogsa egnet til boring.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spanrum.

Op til 2 x Di hel leengde ved meget hgije tilspaeendingsvaerdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.

Mulighed for meget hgje tilspaendingsvaerdier ved vertikal dykfraesning takket vaere speciel
dykkegeometri.

Bemaerk:

Bestil form HB med nr. 205256.

Teknisk beskrivelse

Tilspaending f, til beskaering i aluminium, med korte

spaner s il
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Tolerance, nom. & e8
Samlet leengde L 92 mm
Skeerlaengde L, 31 mm
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Fristilling-@ D,

Tilspaendingsretning

Antal teender Z

Spiralvinkel

Udhaengsleengde L, inkl. fristilling
Skaft

Tilspaending f, til notfraesning i aluminium, med korte
spaner

Skaer-@ D¢

Skaft-@ D,
Hjerneafrunding r,
Serie

Belaegning
Skeeremateriale

Norm

Fraeseprofil
Spiralvinkel-egenskab
Deling af skaerene
Indgrebsbredde a. ved fraesning

Indgrebsbredde a, ved fraesning

17 mm
Vandret, skra og lodret
4
35 grader
42 mm

DIN 6535 HA med h6
0,22 mm

18 mm
18 mm
0,32 mm
Master Alu
DLC
HM
DIN 6527
WR
ulige
ulige
Hel not, skaeredybde 1xD
Hel not, skaeredybde 1xD

Indvendig keling ja
Spantagningsstrategi HPC
Farvering gul
Produkttype Hjornefraeser
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
Alu egnet 450 m/min N
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Aluminium (med korte

spanen) egnet 400 m/min N
Alu > 10% Si egnet 380 m/min N
PA 66 betinget egnet 120 m/min N
PEEK betinget egnet 100 m/min N
Cu egnet 160 m/min N
CuZn egnet 200 m/min N
vad, maksimal egnet

Services -

Skaftslibning Type HB 129100 HB
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