
Datablad

TextFlow 12

Kontrolanordning til position og rundløb, Justeringsområde: 30mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 358980 30

GTIN 4062406124021

Artikelklasse 31E

Beskrivelse

Udførelse:
· Kompakt konstruktion.
· My-måleuret kan indstilles præcist med stilleskruen.
· My-måleuret kan anvendes vertikalt og horisontalt.
· Cylindriske holdere med forskellige diametre eller hurtig fiksering af

kontrolanordningen med magnet.
Eksempler på drejning:
· Måling af akser (f.eks. positionen af hoved- og modspindel).
· Måling af revolverposition hhv. monteret værktøjsholder.
· Bestemmelse af koncentricitet/slør i drevne værktøjer.
Eksempel på fræsning:
· Kontrol af koncentricitet/rundhed: Komponent i midten, værktøj osv.
Fordel:
· Tidsbesparende måling af position eller rundløb.
· Ingen besværlig opstilling med stativ og måleur.
· Mere processikkerhed takket være mere regelmæssig kontrol.
· Nem håndtering.
· Færre maskinfejl og længere værktøjsstandtider.
Anvendelse:
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Til kontrol af aksler, rundløbsmåling, bestemmelse af positioner (f.eks. værktøjsholder eller
emne).
Leveringsomfang:
Inklusive kuffert med skum, kontrolanordning, my-måleur, magnet til fastgørelse, cylindrisk
holder til fastgørelse, spejl til aflæsning af måleværdien, sekskantnøgle.

Teknisk beskrivelse

Produkttype My-måleur
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