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Elektrisk hæftepistol, Producentbetegnelse: J105EADHG

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 078410 J105EADHG

GTIN 4009729016411

Artikelklasse 07E

Beskrivelse

Udførelse:
Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammepistol til præcis inddrivning af fintråds-
og fladtrådsklammer samt søm.
· System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.
· Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.
· Slagkraftindstilling.
· Patenteret sikkerhedsoplåsning.
· God adgang også under snævre pladsforhold.
· Vindue til kontrol af resterende klammermængde.
Universel elhæfteklammemaskine (230 V / 16 A) med elektronisk slagkraftregulering.
Kabellængde 3m.

Teknisk beskrivelse

Vægt 1,2 kg

Passende klammetype E, A, D, H, G

Producentbetegnelse J-105

Maks. inddrivningsdybde for klammer 16 mm
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Energiforsyning Med kabel

Produkttype Hæfteklammepistol

Tilbehør

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 14 mm

078418 14

Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for
klammer 14 mm

078417 14

Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for
klammer 10 mm

078417 10

Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for
klammer 8 mm

078417 8

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 10 mm

078420 10

Fintrådsklammesæt5000 dele Maks. inddrivningsdybde for
klammer 6 mm

078417 6

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 10 mm

078418 10

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 14 mm

078420 14

SømsætMed hhv. 1000 og 2600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 16 mm

078419 16

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 6 mm

078418 6

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 8 mm

078420 8

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 6 mm

078420 6

SømsætMed hhv. 1000 og 2600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 14 mm

078419 14

FladtrådsklammesætMed hhv. 1200 og 600 dele Maks.
inddrivningsdybde for klammer 8 mm

078418 8
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