Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Office Station komplet, undermodul tomt, Type: DE

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 948805 DE
GTIN 4062406135522
Artikelklasse 9GK
Beskrivelse

BEMZARK: Farvevalg muligt

Udfarelse:

Produktionsnaert samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation.
Undersektionsmodul til Office Station. Stabil stalkonstruktion med bag- og sidevaegge.
Lakering:

Korpus lysegrat RAL 7035, skuffer og lager antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemaerk:

Der passer ikke kabinetter ind i undermodulet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hgjde: 2200 mm

Bredde: 1500 mm

Dybde: 700 mm

Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Skuffer, nyttedybde: 600 mm

Vaegt: 342 kg

Teknisk beskrivelse

Dybde 700 mm
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Hojde

Veegt

Skuffer, nyttedybde
Bredde

Skuffer, nyttebredde
Materialetykkelse
Cylinderlas

Farveudvalg

Produkttype

2200 mm
342 kg
600 mm
1500 mm
650 mm
1,2 mm
Modulzer ldseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Kontorstation
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