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@ BOSCH
LED-akku-lampe, 12V, Type: GLI12330

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 073203 GLI12330
GTIN 3165140741750
Artikelklasse 03B
Beskrivelse

Udfarelse:

12V arbejdslampe med 10 LED’er og to lysstyrketrin. Indstillelig vinkel op til 200°, ophaengskrog,
karabinhage og integreret magnet.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemaerk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

Teknisk beskrivelse

Batterispaending 12V
Producentbetegnelse GLI 12-330
Antal medfglgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Vaegt uden batteri 3009
Energiforsyning Batteridrevet
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Lysnet 330Im
Svingeomrdde 0-200 grader
ATEX-zone Ingen
Produktnavnsegenskab 12V
Passende akku, leverandgr/akkutype/spaending Bosch 12V
Produkttype Arbejdslygte
Tilbehor

Li-ion-akku Akku-type, akku-spaending B12 V 073851 B12
Li-ion-akku Akku-type, akku-spaending B12 V 073855 B12
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