Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Sekskantkuglehoved-skruetraekker, seet, Antal veerktgjer: 6

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 9528356
GTIN 4062406154646
Artikelklasse 91A
Beskrivelse

Udfgarelse:

Almindelige veerktajssortimenter i tofarvet PE-hardskumsindsats. Skummet med lukkede porrer
er oliebestandigt og optager ikke nogen form for veeske. Daeklag i antracit, den underliggende
gra kontrastfarve gor opmaerksom pa manglende vaerktg;.

Leveringsomfang:

Indsats af hardskum, tom, nr. 952001 str. 952835: 1 stk.
HOLEX-sekskantkuglehovedskruetraekker nr. 627511 str. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver

Teknisk beskrivelse

Dybde 400 mm
Bredde i G 6

Antal vaerktgjer 6

Dybde i G 16

Bredde 150 mm
Udfgarelse med skruetraekker
Veegt 0,487 kg
Hardskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6x16
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Produkttype

Indsats i hardt skum

Tilbehor

Sekskant-kuglehovedskruetraekker, med kraftskaft sekskant
6 mm

Sekskant-kuglehovedskruetraekker, med kraftskaft sekskant
4 mm

Hardskumindsats til veerktgjssaet passer til
hardskumssortiment 952835

Sekskant-kuglehovedskruetraekker, med kraftskaft sekskant
8 mm

Sekskant-kuglehovedskruetraekker, med kraftskaft sekskant
5mm

Sekskant-kuglehovedskruetraekker, med kraftskaft sekskant
3mm

Sekskant-kuglehovedskruetraekker, med kraftskaft sekskant
2,5mm

6275116

6275114

952001 952835

6275118

6275115

6275113

627511 2,5
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