Datablad /% Hoffmann Group

Maleveerktgjs-sortiment, Antal veerktgjer: 7

F
Bestillingsdata
Bestillingsnummeret 9520787
GTIN 2050002004085
Artikelklasse 91A
Beskrivelse

Udfarelse:

Almindelige veerktajssortimenter i tofarvet PE-hardskumsindsats. Skummet med lukkede porrer
er oliebestandigt og optager ikke nogen form for veeske. Daeklag i antracit, den underliggende
gra kontrastfarve gor opmarksom pa manglende veaerktg;.

Leveringsomfang:

Indsats af hardskum, tom, nr. 952001 str. 952078: 1 stk.

HOLEX skydelaere nr. 410200 str. 150: 1 stk.

HOLEX anslagsvinkel nr. 452600 str. 150x100: 1 stk.

HOLEX hardmetalridsenadl nr. 458800 str. HM: 1 stk.

HOLEX stéllineal nr. 461805 str. 300: 1 stk.

GARANT bandmal nr. 462201 str. 2,5: 1 stk.

WIHA kunststoflineal 2 m nr. 466200 str. 2: 1 stk.

HOLEX vaterpas nr. 467436 str. 400: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Antal veerktgjer 7
Dybde i G 20
Bredde 200 mm
Vaegt 1,197 kg
Dybde 500 mm
Breddei G 8
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Udfarelse

Hardskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse
Fyldningsgrad for en skuffe i G
Produkttype

med maleveerktgj

30 mm
8%x20

Indsats i hardt skum

Tilbehor

Hardskumindsats til vaerktgjssaet passer til
hardskumssortiment 952078

SkydelaereNonius 1/20 Mdleomrade 150 mm

Lige hardmetal-ridsenal Type
Aluminiumsvaterpasmed magnet Laeengde 400 mm
Bandmal med rude Bandlaengde 2,5 m

Anslagsvinkelngjagtighed 2 Vinkelbenlaengde 150X100
mm

Tommestok i kunststof Leengde 2 m

Stallineal, bgjelig, smal, rustfrimatteret med opdeling pa
bagsiden Samlet laangde 300 mm

952001 952078

410200 150
458800
467436 400
462201 2,5

452600 150X100
466200 2

461805 300
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