Datablad /% Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Topngglesortiment 1/4; 3/8 tomme firkant 48 dele

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 630006
GTIN 4018754260539
Artikelklasse 63A
Beskrivelse

Udfarelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant
iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/mgatrikker med gevind M2 — M14.
Til teendrgr 16 mm.

Til ligekaervskruer med gevind M1,6 — M5.

Til Phillips-skruer med gevind M2 — Mé.

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 — M10.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 8 stk. nr. 631000 str. 4; 4,5; 5; 5,5;6; 7; 8; 9
3/8 tomme toppe, 6-kantede: 12 stk. nr. 637200 str. 10; 11; 12; 13; 14;15;16; 17; 18; 19; 21; 22
3/8 tomme teendrgrstop: 1 stk. nr. 637310 str. 16

BITS til Phillipsskruer C 6,3: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25

BITS til Pozidriv C 6,3: 1 stk. nr. 675320 str. 2/25

BITS til ligekaerv C 6,3: 6 stk. nr. 675250 str. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

BITS til indvendig sekskant C 6,3: 5 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8
Forbindelsesstykke til bits: 2 stk. omtrent som nr. 676800 str. 4/4; 8/4
3/8 tomme forbindelsesstykke: 1 stk. nr. 649505 str. 3

3/8 tomme T-greb: 1 stk. nr. 635700 str. 165

1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632800 str. 150

1/4 tomme forlaenger: 1 stk. nr. 632400 str. 150
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3/8 tomme forlaengere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

3/8 tomme kardanled: 1 stk. nr. 636200 str. 3/8

1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

3/8 tomme skralde: 1 stk. nr. 635000 str. 3/8
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Hgjde: 57 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nogleviddeomrade, sekskantet topnagle: 4-22 mm
Negleviddeomrade, sekskantet skruenggle: 3-8 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil Skruetraekker til Phillips
Drivprofil Sekskant-topnggle
Drivprofil Unbrakonggle
Drivprofil Pozidriv-skruetraekker
Drivprofil Ligekaerv-skruetraekker
Nggleviddeomrade, sekskantet topnagle 4-22 mm
Negleviddeomrade, sekskantet skruenggle 3-8 mm

Antal dele 48
Drivfirkant 3/8 tommer
Drivfirkant 1/4 tommer
Emballage ABS-kunststofboks
Leengde 413 mm
Bredde 230 mm

Hojde 57 mm

med QuickRelease nej
Produkttype Topnagle
Tilbehor
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6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestgrrelse 4 mm
6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestgrrelse 4,5 mm
Forleenger, 3/8 tomme Hel l&engde 240 mm
Bitsholder, 1/4 tomme Hel l&angde mm

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskaervstgrrelse / hel
laengde 2/25 mm

6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 13 mm

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 6
mm

6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestgrrelse 9 mm
6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 19 mm

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskaervstarrelse / hel
laengde 2/25 mm

6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestgrrelse 15 mm
6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 17 mm

Bit til lige kaerv, 1/4 tomme C 6,3 Skaerbredde 8 mm
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8

Reverserbar skraldenggle, 1/4 tomme Type

Bit til lige kaerv, 1/4 tomme C 6,3 Skaerbredde 4 mm
Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4

Bit til lige keerv, 1/4 tomme C 6,3 Skeerbredde 6,5 mm
6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestgrrelse 8 mm
6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 22 mm

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 4
mm

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskaervstarrelse / hel
laengde 1/25 mm

6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestarrelse 6 mm
6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestarrelse 5 mm
Bit til lige kaerv, 1/4 tomme C 6,3 Skaerbredde 3 mm

Reduktionsstykke Type 3

631000 4
631000 4,5
635400 240

632800

675310 2/25
637200 13
6752406

631000 9
637200 19

675320 2/25

637200 15
637200 17
6752508
636200 3/8
632000
6752504
633500 1/4
675250 6,5
631000 8
637200 22

675240 4

675310 1/25

631000 6
631000 5
675250 3
649505 3
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Bit til lige kaerv, 1/4 tomme C 6,3 Skaerbredde 5,5 mm
Top til teendrer 3/8 tomme Ngglestorrelse 16 mm

Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskaervstarrelse / hel
laengde 3/25 mm

6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 14 mm
6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 11 mm
Reverserbar skraldenggle, 3/8 tomme Type

6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 18 mm
Forleenger, 1/4 tomme Hel leengde 150 mm

6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 21 mm
6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 16 mm
6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestgrrelse 10 mm

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 3
mm

6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestgrrelse 5,5 mm

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 5
mm

6-kantet hoved 3/8 tomme Ngglestarrelse 12 mm

Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-plus-profil sekskant 8
mm

Forleenger, 3/8 tomme Hel l&engde 75 mm
T-greb, 3/8 tomme Hel leengde 165 mm

6-kantet hoved, 1/4 tomme Ngglestgrrelse 7 mm

6752505,5
63731016

675310 3/25

637200 14
637200 11
635000
637200 18
632400 150
637200 21
637200 16
637200 10

675240 3
631000 5,5
675240 5
637200 12
6752408

635400 75
635700 165
631000 7
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