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HOLEX

LED-projektar, 230 V, Effektforbrug: 60W

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 081287 60
GTIN 4045197796400
Artikelklasse 02A
Beskrivelse

Udfgarelse:
SMD-LED-arbejdslamper med maelkehvidt glas, der giver en homogen og behagelig belysning,
samt to steenkvandsbeskyttede stikkontakter.
Robust LED-projekter med stadsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
- Bladt, skyggefrit, blaendfrit lys med lille varmeudvikling.
- Haj lyseffekt, lavt energiforbrug.
- Tilladt til anvendelse udendgrs og i vadrum.
- Bladt, skyggefrit, blaendfrit lys med lille varmeudvikling.
- Hoj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.
- Tilladt til anvendelse udendgrs og i vadrum.
Med 2 steenkvandsbeskyttede stikkontakter.
Funktion:
IP54: Der er beskyttelse mod steenkvand fra alle retninger og beskyttelse mod stgvaflejringer
indvendigt (stavbeskyttet) samt komplet bergringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse
Veaegt 33309
Effektforbrug 60 W
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Energiforsyning

Lysnet

Beskyttelsesklasse IP
Nominel spaending
Totalbredde

Samlet laengde

Samlet hgjde
Tilslutningskabel, leengde
ATEX-zone
Produktnavnsegenskab

Produkttype

Med kabel
2250-4500 Im
IP 54
230V
292 mm
292 mm
80 mm
5m
Ingen
230V

Lampe
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