
Datablad

TextFlow 12

Vandpumpetangs-sæt, Antal tænger: 3

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 700050 3

GTIN 4045197805270

Artikelklasse 73F

Beskrivelse

Udførelse:
Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Mulighed
for klik-finjustering via tryk på en fjederknap. Takkede kæber med rørudtag, selvlåsende.
Tænger, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.
Norm:
DIN ISO 8976
Materiale:
Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.
Leveringsomfang:
Hhv. 1 vandpumpetang nr. 705800: str. 180; 250; 300
Bemærk:
KNIPEX® tangnøglesæt, se nr. 813730 og blandet sortiment, se nr. 813735.

Teknisk beskrivelse

Antal tænger 3

Norm DIN ISO 8976

gnistfri nej

Produkttype Rør- og vandpumpetang
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Tilbehør

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 180
mm

705800 180

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 250
mm

705800 250

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 150
mm

705800 150

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 125
mm

705800 125

Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 300
mm

705800 300
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