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Momentnøgle, fuldisoleret med reverserbar løs skralde, Maks. moment:
50Nm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 657551 50

GTIN 4018754271900

Artikelklasse 63A

Beskrivelse

Udførelse:
Momentnøgle fuldisoleret op til 1000 V iht. EN 60900 / VDE 0682-201.
Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende.
Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj
kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Med
reverserbar indstiksskralde.
Måleenheder: Nm, lbfft.
· Quickrelease. Indstiksskralde med let omstilling af tilspænding fra venstre mod højre.

Med QuickRelase-sikkerhedslås til hurtigt værktøjsskift og effektiv beskyttelse imod tab.
· Ingen nulstilling. Patenteret slitagefrit udløsningssystem med bøjestav. Det er ikke

nødvendigt at stille tilbage til „0” for at
aflaste fjederen.

· Quickselect. Gennemprøvet QuickSelect-hurtigindstilling af tilspændingsmomentet og
ekstra skalaring til finindstilling

Fordel:
Det dobbeltisolerede kunststofovertræk til arbejde under spænding indeholder ikke kun den
velkendte STAHLWILLE-præcision. Bag denne står samtidig et enestående og revolutionært
koncept på verdensplan. Med momentnøglen kan brugeren selv udføre justering og kalibrering,
f.eks. med et mekaniske kalibreringsanlæg nr. 654240 str. 400 uden at skulle indsende. Selv et
skraldeskift er muligt, uden at isoleringen skal kontrolleres igen.
Funktion:
Indstilling: Hurtig indstilling af momentet med skydeknap. Den indstillede værdi fikseres vha.
låseknap i grebet.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Bemærk:
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Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer må kombineres med
hinanden i sikkerhedsområdet.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede
drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment: ±3 %
Testprotokol: Producentens testrapport
Kalibrering: O1
Samlet længde L: 390 mm
Momentområde: 10 - 50 Nm
Momentområde: 7 - 37 lbfft
Skalainddeling 1 delstreg =: 0,25 Nm
Vægt: 1660 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2]: 28 mm

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment ±3 %

Holder til indstiksværktøj 9×12 mm

Display analog

Vægt 1660 g

Drivfirkant 3/8 tommer

Maks. moment 50 Nm

Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding

Skalainddeling 1 delstreg = 0,25 Nm

Momentområde 10 - 50 Nm

Momentområde 7 - 37 lbfft

Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 28 mm

Samlet længde L 390 mm

Reverserbar aflæsning Nm

Reverserbar aflæsning lbfft

Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning

Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar

Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 336 mm

Norm DIN EN ISO 6789
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Feedback udløsning

Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala

Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)

Målemetode Moment

Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 308 mm

Kalibrering O1

Testprotokol Producentens testrapport

Data, kan logges nej

Måleværktøj Mekanisk

Udløsningsindikering akustisk

Udløsningsindikering haptisk

Serie MANOSKOP® 730R VDE

Elektrisk isolering VDE 1000 V

Slipperfunktion nej

Slæbeviser nej

Produkttype Momentnøgle

Services

Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm 018820 400

DAkkS-kalibrering Momentnøgle Maks. moment 1000 Nm 018830 1000

DAkkS-kalibrering Momentnøgle Maks. moment 1000 Nm 020020 1000

Kalibrering Momentnøgle Maks. moment 400 Nm 020010 400
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