
Datablad

TextFlow 12

Sæt med sekskant-skruetrækkerindsatser, 1/4 tomme firkant 6 dele, Type: 1/4

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 630905 1/4

GTIN 4062406229559

Artikelklasse 62A

Beskrivelse

Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant
iht. DIN 3120.
Anvendelse:
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M3 − M10.
Materiale:
Krom-vanadium-stål, forkromet.
Leveringsomfang:
Indsatser til sekskant: 6 stk. nr. 631720
str. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant 1/4 tommer

Drivprofil Unbrakonøgle

Antal dele 6

Produkttype Topnøgleindsats

Tilbehør
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TextFlow 12

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 2,5 mm 631720 2,5

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 3 mm 631720 3

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 5 mm 631720 5

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 8 mm 631720 8

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 6 mm 631720 6

6-kantet skruebit, 1/4 tommekort sekskant 4 mm 631720 4
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