Datablad /% Hoffmann Group

Digital akselnot-skydelzere med rundt dybdemal, Maleomrade: 150mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 412772 150
GTIN 4059192057183
Artikelklasse 43A
Beskrivelse

Udfarelse:

Meget stort LCD-display, 11 mm hgje tal. Integreret, trddlgst datainterface i-wi. Resistent over
for stev og fugt. REFERENCEmalesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, ogsa
efter at der er teendt igen. Lock-funktionen forhindrer malefejl pa grund af utilsigtet betjening af
knapperne. Driftstid ca. 3 ar.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsaenkning i vand og mod indtreengning af stav
(stovtaet) samt komplet bergringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehor:

i-wi tradlgs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Aflaesning 0,0005 tommer
Fejlgraense 0,03 mm
Afleesning 0,01 mm
Kaebelaengde 40 mm
Dybdemal 21,6
Maleomrade 150 mm
Artikel-nr. medfglgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
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Antal medfglgende batterier
Beskyttelsesklasse IP
Energiforsyning
Tradlgs anvendelse
Norm

Alle dele

Materiale

Reverserbar aflaesning
Maleveerdisikring
Interface

Emballage

Kalibrering
Maleveerktgj

Produkttype

1
IP 67
Batteridrevet
Producentsoftware
Fabriksstandard
Haerdet
Adelstal, INOX
mm / tomme
MAHR reference-lasesystem
MAHR i-wi tradlgst system
Stabil boks
A1l
digital

Universalskydelaerer

Services

KalibreringSkydelaere / dybdeskydelaere. Maks.

maleomrade 200 mm 021000 200
DAokkS-kaol|brer|ngSkydeIaere / dybdeskydelzaere. Maks. 021010 200
maleomrade 200 mm

Tilbehor

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 081560 CR2032
Tradlgs modtager til Mahr i-wi Type STICK 498912 STICK
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