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Mitutoyo

Digital skydeleere IP67 med rundt dybdemal, Maleomrade: 150mm
#_1 5 TCTDOO =, 0

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 412624 150

GTIN 4946368694030

Artikelklasse 44A

Beskrivelse

Udfarelse:

Elektronisk skydeleere med absolut-elektronik og stort, let aflaeseligt display. Bestandig over for
vand, olie og stev. 18000 t. kontinuerlig anvendelse pa ét batteri takket vaere lavt energiforbrug
(str. 300: 5000 t.). Apparatet teendes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20
minutters inaktivitet.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsaenkning i vand og mod indtreengning af stov
(stovteet) samt komplet bergringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Teknisk beskrivelse

Dybdemal tilgaeengeligt ja
Kalibrering A1l
Kaebelaengde 40 mm
Norm ISO 13385
Automatisk slukning ja
Afleesning 0,01 mm
Maleomrade 0-150 mm
Driftstid 15000 h
Dybdemal 21,9
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Maleveerdisikring

Indstilling af nulpunkt én gang

Artikel-nr. medfglgende (genopladelige) batterier 081560 357
Antal medfglgende batterier 1
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Maleafvigelse E MPE +0,02 mm
Maleveerktgj digital
Materiale Adelstal, INOX
Alle dele Haerdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Universalskydelaerer
Services

KalibreringSkydelaere / dybdeskydelaere. Maks.

maleomrade 200 mm 021000 200
DAokkS-kaol|brer|ngSkydeIaere / dybdeskydelzaere. Maks. 021010 200
maleomrade 200 mm

Tilbehor

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357 081560 357
Dybdelaereholder, metal med 2 skruer 412120
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