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Båndslibemaskine, Type: SET

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 077761 SET

GTIN 4030293187191

Artikelklasse 03S

Beskrivelse

Udførelse:
Effektiv rørbåndsliber med forvalg af omdrejningstal, omdrejningstallet holdes konstant
vha. tachogenerator, blød opstart, genstartspærre, beskyttelse mod overbelastning og
temperaturovervågning. Værktøjsløs udskiftning af systemforsatserne satinering og
rørbåndslibning. Komplet indstøbt elektronikmodul forhindrer skader pga. støv. Fjederophængt
slibearm af høj kvalitet med 2 styreruller til optimal omslutning af rør op til maks. 270°.
Leveringsomfang:
1 båndslibemaskine BRE14-3 125SET, 1 slibeforsats rørbånd BR125, 1 af hver type Superfinishing-
bånd S600, S1500, 1 af hver type slibebånd Meshflex A240, A400, 5 slibebånd af hver type
Coruflex P80, P120, P220, 1 transportkuffert L-BOXX® 238.
Bemærk:
Smergellærred, se fra nr. 558408.
Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse: BRE14-3 125SET
Effektforbrug: 1400 W
Båndbredde: 40 mm
Båndlængde: 760 mm
Bearbejdet rør-⌀: 125 mm
Vægt: 3,6 kg

Teknisk beskrivelse
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Producentbetegnelse BRE14-3 125SET

Maks. båndhastighed 10 mm/s

Vægt 3,6 kg

Båndbredde 40 mm

Effektforbrug 1400 W

Bearbejdet rør-⌀ 125 mm

Maks. vibration iht. EN 0 m/s2

Båndlængde 760 mm

Type SET

Energiforsyning Med kabel

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)

Produkttype Båndslibemaskine

Tilbehør

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558398 60

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 60 558410 60

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 120 558410 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558401 80

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 40 558409 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558402 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558407 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558404 60

Slibebånd, keramiske korn XK870F Korn 60 558411 60

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 60 558409 60

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 40 558430 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558399 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558397 40

Slibebånd, keramiske korn XK870F Korn 120 558408 120
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Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558404 80

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 80 558430 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558404 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558412 40

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 60 558430 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558398 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558407 40

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 120 558430 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558397 120

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 24 558410 24

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558401 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558407 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558399 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558414 120

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 24 558430 24

Slibebånd, keramiske korn XK870F Korn 120 558411 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558414 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558399 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558414 80

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 36 558409 36

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558401 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558414 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558398 80

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 40 558410 40

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 120 558409 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558402 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558404 40

Slibebånd, keramiske korn XK870F Korn 60 558408 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558407 80
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Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 80 558409 80

Slibebånd, keramiske korn XK870F Korn 80 558408 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558412 80

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 36 558430 36

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558399 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558412 60

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558397 60

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 36 558410 36

Slibebånd, keramiske korn XK870F Korn 80 558411 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558402 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558412 120

Slibebånd, keramiske korn XK870X Korn 80 558410 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 40 558401 40

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 80 558397 80

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 120 558398 120

Slibebånd, keramiske korn XK870T Korn 60 558402 60
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