Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Montagevogn med skuffer 75 kg, 20x20G, Hgjde mm / antal skuffer: 685/4

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 930515 685/4
GTIN 4062406348748
Artikelklasse 9GK
Beskrivelse

BEMZARK: Farvevalg muligt

Udfarelse:

Komplet med skuffer 20x20G.

Montagevogn i 24x24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, @ 125 mm,
med polyurethan-kerebelaegning, der ikke efterlader spor. Med forhgjet kant pa 4 sider, riflet
gummimatte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtraekssikring forhindrer, at flere
skuffer kan abnes samtidig. Kabinet kan Idses centralt med stiftcylinderlas.

Skuffer med 100 % helt udtraek og differentialeudtraek. Skuffer med udstansninger til
montering af gitterskillevaegge i trin pa 25 mm (fra skuffefronthgjden 75 mm).

Med separat oplasning af skufferne med én hand - sikrer, at skufferne ikke gar op under
transport. Nedvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthgjde mm: 50, 100, 100, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegra RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrat RAL 7035.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffe/udtraekshylde, baereevne: 75 kg

Skuffeudtraek (delvist/helt udtraek): 100 %

Separat oplasning af skuffer: Enhands
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Skuffer, nytteflade i G: Klemholder
Hgjde: 685 mm

Bredde: 600 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehgjde: 400 mm
Skuffekabinet, hgjde: 500 mm
Skuffekabinet, nyttehgjde: 400 mm

Teknisk beskrivelse

Hjul-& 125 mm
Skuffekabinet, hgjde 500 mm
Maks. baereevne 600 kg
Antal dgre 0
Lasesystem, elektronisk — kan aendres ja
Skuffe/udtraekshylde, baereevne 75 kg
Dybde 600 mm
Hojde 685 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffekabinet, nyttehgjde 400 mm
Skuffer, nyttedybde i G 20
Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Separat oplasning af skuffer Enhands
Nyttehgjde 400 mm
Veegt 76 kg
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Bredde 600 mm
Skuffeudtraek (delvist/helt udtraek) 100 %
Antal skuffer 4
Belaegning, uden profil ja
Skuffer, nyttedybde 500 mm
ComfortClose nej
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Skuffer, nyttebredde i G 20

Antal faste hjul uden hjulbremse 2

med forhgjet kant ja
Udfarelse med hjul
Udfarelse med skuffer
Antal udtraekshylder 0
Kabinet abent foroven nej
Nyttehgjde for skuffer 400 mm
Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffeudtraek Udtraeksspeerre
Hgjdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlas Modulzar laseindsats

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

Farveudvalg 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnavnsegenskab 20%x20G
Tilbehor

Separat oplasning af skufferne med én hand Skuffer,

nyttebredde i G 20 95102020
Laseblaende til GridLine Type HU21 914227 HU21
Skydehandtag Type 1 958490 1
Skuffe med separat oplasning med én hand 75 kg

Skuffefronthgjde 100 mm 930534100
Skuffe med separat opldsning med én hand 75 kg

Skuffefronthgjde 150 mm 930534150
Skuffe med separat oplasning med én hand 75 kg

Skuffefronthgjde 50 mm 93053450
Montagevogn til skuffer Hgjde mm / antal skuffer 685/0 930517 685/0
Daekplade i stal med forhgjet kant pa 4 sider Mal i G 24X24 951972 24X24
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