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Trykluftvinkelsliber, Type: 52639

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 079327 52639
GTIN 616026526396
Artikelklasse 03R
Beskrivelse

Udfarelse:

Kompakt og effektiv vinkelsliber med omdrejningstalovervagning til konstant omdrejningstal,
ogsa under belastning. Ergonomisk, slank konstruktion til afbalanceret handtering.

Med 360° justerbar udgang til afgangsluft og kuldeisoleret, drejeligt handgreb.
Antivibrationsstattegreb, der kan anvendes i begge sider.

M14 holder med spindellas.

Leveringsomfang:

Inklusive ngdvendige nipler.

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov 1218 I/min
Producentbetegnelse 52639
Veegt 2,5kg
Maks. vibration iht. EN 23 m/s’
Min. skive-& 125 mm
Anbefalet slangestgrrelse (indv. &) 10 mm
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Arbejdsstgj 80 dB(A)
maks. omdrejningstal 12000 min
Udgangseffekt 970 W
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Tilslutningsgevind NPT
Produkttype Vinkelsliber
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