Datablad /% Hoffmann Group

Praecisionskonusforseenkere 90°, TiN, Udvendig @ Dc: 25mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 150396 25
GTIN 4045197087010
Artikelklasse 1M
Beskrivelse

Udfarelse:

Alle forsaenkere er radialt bagslebne. Indtil str. 31 er spanrummene helslebne. Snitvinklen pa
tandbrystet aendrer sig svarende til forseenkerens &, sa spanen formes optimalt overalt ved
skeerets indgreb. Forsaenkningskonus samt periferi er bagslebne og skeerer sig fri.
Praecisionskonusforsaenker med vaesentligt starre ydelsesevne.

Bemaerk:

Passende reduktionspatroner til veerktej med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Konusforsaenkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.

Teknisk beskrivelse

Til undersaenkskruer DIN 7991 M12
mindste forseenker-J, til boring fra 3,8 mm
Udvendig @ 25 mm
Tilspaending fi stal < 500 N/mm’ 0,2 mm/o
Forborings-& 3,8 mm
Samlet laengde L 106 mm
Morsekonus MK 2
Antal skaer Z 3
Belaegning TiN
Konusforsaenkerspidsvinkel 90 grader
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Skaeremateriale HSS
Norm DIN335D
Skaft Morsekonus
Indvendig keling nej
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforseenker
Brugerdata

Egnet til V. ISO-kode
Alu > 10% Si betinget egnet 25 m/min N
Stal < 500 N/mm? betinget egnet 34 m/min P
Stal < 750 N/mm? egnet 32 m/min P
Stal < 900 N/mm? egnet 32 m/min P
CuZn egnet 80 m/min N
vad, maksimal egnet
tor betinget egnet
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