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Universalnggle, Type: 1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 6236101
GTIN 4003773048954
Artikelklasse 64D
Beskrivelse

Udfarelse:

Krydsnggle i trykstebt zink med kunststofadapter og vendebit (Phillips og keaerv).
Anvendelse:

Til omraderne varme, klima, sanitets- og bygningsteknik.

Passer til:

Firkant 5; 7; 8 mm, trekant 9 — 10 mm, trindelt firkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, sekskant 3 mm (til
stiftskruer), bitholder 1/4 tomme, krydskaerv PH2, ligekaerv 1,0x7 mm.

Teknisk beskrivelse

Hel leengde 90 mm

Prof-ngagle til almindelige

Producentbetegnelse
spaerresystemer 90 mm

Drivprofil 6-kant-hoved

Drivprofil Skruetraekker til Phillips
Drivprofil Ligekaervskruetraekker
Drivprofil Firkantet skruetraekker
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Drivprofil 4-kant-hoved
Drivprofil 3-kant-hoved
Produkttype Elskabsnggle
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