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Magnet-vinkel kan indstilles, Ferrit, Type: 952

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 085950 952

GTIN 2050000965449

Artikelklasse 08Q

Beskrivelse

Udførelse:
Spændebakker kan indstilles fra 25° til 280°. Hovedvinkel 90°, 60°, 45° og 30° er markeret, så de
er hurtige at finde.
Anvendelse:
Til nøjagtig fastholdelse af jernplader og −rør til svejse- og montagearbejder.

Teknisk beskrivelse

Vægt 0,49 kg

Længde 195 mm

Nom. holdekraft 200 N

Vinkeljusteringsområde 25 - 280 grader

Bredde 11 mm

Type 952

Højde 200 mm

Materiale, magnetkerne Ferrit

Produkttype Vinkelmagnet
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