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Chicago
Pneuar?latic

Trykluftligesliber, speendetangs-@ 6 mm lang, Type: 7410

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 079457 7410
GTIN 015451781538
Artikelklasse 03R
Beskrivelse

Udfgrelse:

Mini#stavsliber med hgjt tomgangsomdrejningstal til stejsvag og effektiv slibning. Preecis effekt
og kontrol vha. indbygget omdrejningstalregulator.

Leveringsomfang:

Inklusive hver 1x 1/4 tomme og 6 mm spaendetang.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN 4,9 m/s’
Maks. luftbehov 78 I/min
Spaendepatron-& 6 mm
Tilslutningsgevind NPT
Anbefalet slangestgrrelse (indv. &) 10 mm
Veegt 0,65 kg
Arbejdsstgj 76 dB(A)
Leengde 275 mm
maks. omdrejningstal 27000 min’
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
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Udgangseffekt 250 W

Produkttype Ligeslibere
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