Datablad /% Hoffmann Group

HOLEX

Grundelement MK-skaft, uden indvendig keling, 5xD, Type: 12

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret 232260 12
GTIN 4045197592552
Artikelklasse 22G
Beskrivelse

Bemaerk:

Yderligere storrelser kan leveres pa forespgrgsel.

Passende reduktionspatroner til veerktej med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Indvendig keling: nej

Antal skaer Z: 2

@-omrade D:12-12,5 mm

Nytteleengde L;: 60,3 mm

Morsekonus MK, starrelse: 2

Spaendeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Nytteleengde L, 60,3 mm
Spaendeskruer 232990 TX7
@-omrade D, 12-12,5mm
Morsekonus MK, starrelse 2

Antal skaer Z 2
Udfgrelse 5xD

Skaft Morsekonus
Indvendig keling nej
Produkttype Vendeplattebor
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Tilbehor

Torx® skruesaet 10 dele Drev TX7 232990 TX7
Momentskruetraekker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 211750 0,6
Nm

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX7 674248 TX7
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